Signalni tladitko
FAP 2001

Jedna se o signalni tlacitko s jednim zapinacim
bezpotencialovym kontaktem pro mala napéti.

Pro snazsi identifikaci je tento pfistroj oznacen velkym
popisovym polem. Pro signalni prvek (LED) mGze byt
zvolena pamétova funkce. Pro adresnou funkci je signalka
aktivovana pouze v pfipadé, Ze je stisknuto tlacitko a
signalka je pod napétim. Signalka sviti i po uvolnéni
tlaCitka do té doby, dokud je na jejich svorkach napéti.
Neadresna funkce znamena sviceni signalky bez ohledu
na tlacitko.
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Provozni napéti: 9,56-28VAC/9,5-35VDC
Pracovni proud: 20 mA AC/10 mADC
Max. proud spinace: 30VAC/35VDC
100 mA AC/DC
Svorky: Sroubové, max. 1 mm?
Stupen kryti: IP 20
Pracovni teplota: +5 °C az +40 °C
Skladovaci teplota: —40°Caz+70°C




